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Montagewinkel / Befestigungsleisten BB cche crour
Montagewinkel mit Befestigungsleiste
Verdrehsicherung Basis 50/40/30
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Anwendung |

Der Montagewinkel mit Verdrehsicherung '
wird immer dann eingesetzt, wenn die  Anwendung

Profile auf Verdrehung beansprucht wer- ~ Zum Aufdoppeln von Profilen der Basis
den und dabei nicht abkipppen diirfen. 30, 40 und 50. Es entsteht eine ausge-
Eine sichere Profilverbindung. sprochen stabile Kreuz- oder Parallel-
verbindung. Fir die Parallelverbindung

Ausfuhrung . sind zwei Befestigungsleisten nétig.
Aluminium, mattiert,
naturfarben eloxiert Ausfiihrung

Aluminium eloxiert
Schraube: verzinkt

Lieferumfang
1/2 Befestigungsleiste(n), Schrauben

Massangaben

A B C E F H L ] t i
Basis 30 15 17 20 65 21 10.6 50 10 5 55 Mb
Basis 40 22 25 25 10 4 15.6 60 1 68 66 M6
Basis 50 27 25 25 10 4 206 70 1 68 66 M6

Massangaben Bestellnummer Bestellangaben Bestellnummer
B 4] M Profile Basis 50 40 30
30 9 - A30-13 Einfachbefestigungsleiste
20 6.5 - B30-13 Kreuzverbindung A34-01 C34-01 B34-01
30 9 M6 A30-23 Parallelverbindung A34-11 C34-11 B34-11
20 6.5 M6 B30-23 Doppelbefestigungsleiste
Kreuzverbindung A34-02 C34-02 B34-02
Parallelverbindung A34-22 C34-22 B34-22
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