
KANYA184

Runddichtungen / Anschlussplatten

Runddichtung Anschlussplatten

Anwendung
Seitliche Anschlussplatte für hohe Drücke
(≥ 6 bar). Normalerweise werden die An -
schlussgewinde direkt in die Profil sei ten -
wand geschnitten. Für seitliche An schlüs -
se an das Profil 40x80 sind kei ne An -
schlussplatten erforderlich.
Befestigungssatz*
Schrauben + Gewindeplatten
Ausführung
Al, naturfarben eloxiert
Anschluss R1/4"

Bestellangaben Bestellnummer

Anschlussplatte A B C D E F G

Profil 50x100 50 100 50 – 25 50 – A80–40*

Profil 50x150 50 150 50 50 25 50 50 A80–50*

* Befestigungssatz: Bestellnummer mit –S ergänzen
Beispiel: C80–40–S

Bestellangaben Bestellnummer

Runddichtung zu Anschlussplatte

Profil 50x100 A80–41
Profil 50x150 (2 Stück) A80–42

Anwendung
Flachdichtung zwischen Abschluss platte
und Profil schnittfläche, bzw. Rund dich tung
zwischen Anschlussplatten und Pro fil sei -
ten wand garantieren für eine Dichtigkeit bis
zu 6 bar.

Ausführung
Nitrilkautschuk schwarz
70 Shore A

KANYA 185

Wellenklemmböcke

Wellenklemmböcke

Anwendung
Mit den Bauelementen: Wellenklemm -
bock, Linearlagerbock und Stahlwelle
kann auf einfachste Weise ein präzises
Linearlager-System realisiert werden.
Dank den zwei verschiedenen Wellen -
klemm böcken ergibt sich die Möglichkeit,
das System flexibel zu montieren. Die
Anbaumasse sind so gewählt, dass die
Elemente mit den PVS-Profilen gut kombi-
nierbar sind.

Ausführung
Aluminium, naturfarben eloxiert 
Lieferumfang inkl. Schraube

Bestellangaben Bestellnummer

Wellenklemmbock gerade L16–60
Wellenklemmbock 90° L16–65

Wellenklemmbock
gerade

Wellenklemmbock
90°

208 KANYA

Anwendung
Seitliche Anschlussplatte für Drücke bis 
6 bar. Normalerweise werden die An­
schlussgewinde direkt in die Profilsei­
tenwand geschnitten. Für seitliche An­
schlüsse an das Profil 40x80 sind keine 
Anschlussplatten erforderlich.

Befestigungssatz*
Schrauben + Gewindeplatten

Ausführung
Al, naturfarben eloxiert
Anschluss R1/4“


